
CARACTERÍSTICA FUNCIÓN BENEFICIO

No corrosivo Elimina la corrosión
Ideal para ambientes húmedos y 
ácidos

Mas indulgente Se flexiona bajo cargas pesadas Reduce el estrés de la cadena

Opera mas silenciosamente que 
los componente metálicos

Bajos niveles de ruido
Ideal para usarse en ambiente en 
donde se necesite reducir el ruido

Auto lubricante Reduce la fricción
Reduce el tiempo de 
mantenimiento

Ligero Bajo coeficiente de fricción
Usa menos potencia
Menor costo de embarque
Fácil de instalar

No hay contacto metal con metal Menos desgaste Mayor duración=costo total menor

Componentes Plásticos 
para Tratamiento de Aguas Residuales 

Fabricaciones a la medida:

Cuando lo que se tiene de línea no basta,  está listo con capacidad suficiente para suministrarle 
las piezas especiales de plástico que necesite embarcándolas en tiempo récord. Ya sea un sencillo 
alterado, un maquinado o un producto que requiera alguna operación secundaria, la capacidad de 
maquinado de  permite hacerlo "en casa".

Cuando lo inesperado pasa, el servicio de emergencia de  está disponible 24/7 para ponerlo otra 
vez en operación. 

• Sprockets para Cadena 78 (sólidos o bipartidos) • Sprockets para Cadena 720 (sólidos o bipartidos)
• Sprockets con Aro Ahorrador de Cadena • Sprockets con Perno al Corte
• Zapatas y Barras de Desgaste • Bujes para Ejes Estáticos
• Roldanas Soldables • Engranes Rectos

 suministra una línea completa de componentes no metálicos para la industria de Tratamiento de 
Aguas Residuales, disponibles en UHMW o Nylón, así como en otros materiales.
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Sprocket Ahorracadena Serie 720 CS

Número de 
Dientes

Número de 
Parte

Diámetro 
de Paso

13 720CS13NM 12.89

17 720CS17NM 16.59

19 720CS19NM 18.45

21 720CS21NM 20.33

23 720CS23NM 22.21

25 720CS25NM 24.10

Sprocket Bipartido Serie 720

Sprockets y Mazas de UHMW - 
Tornillería en A.I 304

Número 
de Dientes

Número de 
Parte

Diámetro 
de Paso

13 720C13NMS 12.89

17 720C17NMS 16.59

19 720C19NMS 18.45

21 720C21NMS 20.33

23 720C23NMS 22.21

25 720C25NMS 24.10

Sprockets con Embrague de
Mordaza Serie 78

Cuerpo de Nylón y Sprocket de UHMW - 
Incluye Martinete Indicador

Número de 
Dientes

Número de 
Parte

Diámetro 
de Paso

11 78JC11 9.26

Sprocket con Perno al Corte Serie 78

Cuerpo y Sprocket de Nylón - Incluye 
Martinete Indicador

Número de 
Dientes

Número de 
Parte

Diámetro 
de Paso

10 78SP10NM 8.44

11 78SP11NM 9.26

13 78SP13NM 10.90

Roldanas Soldables

Se utilizan para sujetar las barras de desgaste a los rieles y 
al fondo de los tanques 

Número de Parte Material Diámetro
(Pulgadas)

WTWW1375SS Acero Inoxidable 1.375

WTWW1376 Acero al Carbón 1.375

Barras de Desgaste Zapatas de Desgaste

Las barras de desgaste incluyen ranuras para 
las roldanas soldadadas

Podemos fabricar zapatas de desgaste de acuerdo a su 
aplicación. Solo envíenos un dibujo o diagrama para 
poder cotizarle. 

Barras de Desgaste Intermedias Zapatas de Desgaste de Transporte

Número de Espesor Ancho Número de Longitud Altura
Parte (pulgadas) (pulgadas) Parte (pulgadas) (pulgadas)

WTF1000 0.38 2.63 WTWS1001 5.5 3

WTF1002 0.38 3 WTWS1550 5.5 3

WTF1003 0.5 2.5 WTWS1600 6 3

WTF1004 0.5 3 Zapatas de Desgaste de Retorno

Barras de Desgaste Inicial Número de Longitud Altura
WTS1100 0.38 2.63 Parte (pulgadas) (pulgadas)

WTS1102 0.38 3 WTWS3400 4 3.5

WTS1103 0.5 2.5 WTWS3450 4.5 3.5

WTS1104 0.5 3 WTWS3600 6 3.5

Zapatas de Desgaste

Barrenos

Barrenos

Barrenos

ZAPATAS DE DESGASTE DE TRANSPORTE

ZAPATAS DE DESGASTE DE RETORNO

Barrenos

Barrenos

Barrenos

ZAPATAS DE DESGASTE DE TRANSPORTE

ZAPATAS DE DESGASTE DE RETORNO

Perno al Corte de 1/2" de Diámetro

Perno Indicador

Perno
al Corte

Manivela

Mordazas de Enganche
Martinete Indicador

Sprocket

Roldanas Soldables

Bujes para Eje Estático

Protejen el eje de los daños causados por los sprockets 
idlers. Se fabrican en Nylón con carga de aceite color verde 
con tornillería de A.I.

Número de Parte
Barreno requerido 

del Sprocket 
(pulgadas)

Diámetro
Máximo del Eje

(Pulgadas)
WTB4700 3.75 Idler 2.938

WTB6400 5 Idler 4

WTB7200 5.25 Idler 4.5

WTB8400 6 Idler 5.25

Barras de Desgaste

Barra inicial

Barra intermedia

Barreno

Buje para Eje Estático Bipartido

Componentes de Plástico 
Usados Normalmente en el Tratamiento de Aguas 
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